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スペーサー
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の選定
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43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット

PPBT-0000ボルト  

LHD

ネ
ジ
径

ネジ径 ピッチ-D-H L 品　　番

M4 0.7-7-2.8

10 PPBT－0410
12 PPBT－0412
15 PPBT－0415
20 PPBT－0420
25 PPBT－0425

M5 0.8-8-3.5

10 PPBT－0510
12 PPBT－0512
15 PPBT－0515
20 PPBT－0520
25 PPBT－0525
30 PPBT－0530

M6 1.0-10-4

10 PPBT－0610
15 PPBT－0615
20 PPBT－0620
25 PPBT－0625
30 PPBT－0630

M8 1.25-13-5.5

12 PPBT－0812
15 PPBT－0815
20 PPBT－0820
25 PPBT－0825
30 PPBT－0830

PPNT-00ナット  

HD

ネジ径

ネジ径 ピッチ-D H 品　　番

M4 0.7-7 3.2 PPNT－04
M5 0.8-8 4 PPNT－05
M6 1.0-10 5 PPNT－06
M8 1.25-13 6.5 PPNT－08

ネジ径
KW
PTFE
d-t

L 品　　番

M4 10-1.0

10 PPBT－0410－T
12 PPBT－0412－T
15 PPBT－0415－T
20 PPBT－0420－T
25 PPBT－0425－T

M5 12-1.0

10 PPBT－0510－T
12 PPBT－0512－T
15 PPBT－0515－T
20 PPBT－0520－T
25 PPBT－0525－T
30 PPBT－0530－T

M6 13-1.0

10 PPBT－0610－T
15 PPBT－0615－T
20 PPBT－0620－T
25 PPBT－0625－T
30 PPBT－0630－T

PPBT-0000-Tセットボルト  

ＫＷ(外径d-厚さt)

Ｄ Ｈ L

ネ
ジ
径

仕　様
●ボルト ・材　　　質／PP（ポリプロピレン）
ナット ・色　　　　／半透明

 ・U L 規 格／UL94－HB（材料）
●PTFEワッシャー ・材　　　質／ PTFE
（KW） ・色　　　　／白色不透明
 ・耐 熱 温 度／連続240℃不燃性
 ・U L 規 格／UL94V－0（材料）

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

PPBT/PPBT-T/PPNT
●ポリプロピレン　ボルト, ナット　●Polypropylene bolt, nut　●PP六角螺钉，螺母

ご注文個数 10個～

RoHS対応製品
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