
在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239

ハンドル
&グリップ

アクチュエータ
ユニット

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
＆ラッチ

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スイッチ
ドッグ

スライド
レール

プランジャー

回転軸
関連

ワンタッチ
クランプ

エア
クランプ

クランプ
＆ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
&ナット

吊具

機械
カバー

工場用
無線機器

各種
サービス

インジケーター
＆スケール

オイルキャップ
＆ゲージ

ワンタッチ
スライドロック

アジャスター
フット
&キャスタ

アジャスターフット&キャスタ樹脂
パッド

ステンレス
パッド

スチール
パッド

キャスタパイプ用
ジョイント

スナップ
フット

アジャスター
フット
&キャスタ

標
準在庫品

使用温度  max.100℃  min.-30℃

ポリアミド
つや消しブラック

STKM13C
亜鉛メッキ
SUS304

ネジタイプ パッド

ELP エンプラ レベリング パッド
Original ELESA Model LX.

技術データ

　　  タイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
特　長

P.1815
材質の特性

L2
L1

L

D

M

二面幅 W

注意事項
・パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けて

ください。
・　　 タイプにはフット底に十字穴が付いておりません。

品番
赤文字表記

のみ
十字穴

ELP

ELPS

ELP

ELPS

ELPS

ELP
ELPS

サイズ 許容荷重
（kN）M

25-M  6
25-M  8
30-M  6
30-M  8
30-M10
40-M  8
40-M10
40-M12

L2

12

25

30

40

M  6×1
M  8×1.25
M  6×1
M  8×1.25
M10×1.5
M  8×1.25
M10×1.5
M12×1.75

W

13

17

11 13
1.5
2.5
1.5
2.5
3   
2.5
3   
5   

D

630


