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B 下方押え型クランプ（ハンドル横型） hold down action

■ クランプ時ハンドル横型
　 Horizontal handle toggle clamp 

■ クランプ時ハンドル横型
　 Horizontal handle toggle clamp 

Lower holding clamp-1 B 下方押え型クランプ（ハンドル横型） hold down action
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品番  38CLNo.38S大/38S大-2S No.38C大

compliantcompcomp compliantcompcomp compliantcompcomp

締圧力HoldingCapacity 2.8kN (280kgf)

質量Weight 445g / 450g (SUS)

最大高Max height 180mm

最大長Max length 249mm

最大幅Max width 57mm

材質Materials スチール (Steal)
ステンレス (Stainless Steal)

取付方法Mounting method フランジベース(Flange base)

付属品 Accessories M8×65スピンドル(Spindle) 1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

締圧力HoldingCapacity 2.8kN (280kgf)

質量Weight 445g / 445g (SUS)

最大高Max height 250mm

最大長Max length 249mm

最大幅Max width 18mm

材質Materials スチール (Steal)
ステンレス (Stainless Steal)

取付方法Mounting method ストレートベース(Straight base)

付属品 Accessories M8×65スピンドル(Spindle) 1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

締圧力HoldingCapacity 2.8kN (280kgf)

質量Weight 500g

最大高Max height 215mm

最大長Max length 248mm

最大幅Max width 44mm

材質Materials スチール (Steal)

取付方法Mounting method 側面取付(side mounted)

付属品 Accessories M8×65スピンドル(Spindle) 1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

38SL JAN 4580455760231
38SL-2S JAN 4580455760248

38CL JAN 4580455760149

品番  38BL/38BL-2S

38BL JAN 4580455760118
38BL -2S JAN 4580455760125

38K大 JAN 4580455760187 38P大 JAN 4580455760200

No.38P大

締圧力HoldingCapacity 3.0kN (300kgf)

質量Weight 555g

最大高Max height 205mm

最大長Max length 270mm

最大幅Max width 60mm

材質Materials スチール (Steal)

取付方法Mounting method フランジベース(Flange base)

付属品 Accessories M10×50スピンドル(Spindle) 1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

締圧力HoldingCapacity 3.0kN (300kgf)

質量Weight 655g

最大高Max height 263mm

最大長Max length 270mm

最大幅Max width 60mm

材質Materials スチール (Steal)

取付方法Mounting method 側面取付(side mounted)

付属品 Accessories M10×50スピンドル(Spindle) 1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

compliantcompcomp compliantcompcomp

品番  38KL 品番  38PL

SUS SUS

品番  38SL/38SL-2S 品番  38DS品番  38DNo.38D No.38DS

compliantcompcomp

締圧力HoldingCapacity 5.0kN (500kgf)

質量Weight 740g

最大高Max height 205mm

最大長Max length 270mm

最大幅Max width 70mm

材質Materials スチール (Steal)

取付方法Mounting method フランジベース(Flange base)

付属品 Accessories M10×65スピンドル(Spindle)1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

締圧力 HoldingCapacity 5.0kN (500kgf)

質量 Weight 720g

最大高 Max height 730mm

最大長 Max length 235mm

最大幅 Max width 26mm

材質 Materials スチール (Steal)

取付方法 Mounting method ストレートベース (Straight base)

付属品 Accessories M10×65スピンドル(Spindle)1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

38D JAN 4580455760156 38DS JAN 4580455760163

41C JAN 4580455760286
compliantcompcomp compliantcompcomp

41A JAN 4580455760279

締圧力 HoldingCapacity 2.5kN (250kgf)

質量 Weight 510g

最大高 Max height 130mm

最大長 Max length 213mm

最大幅 Max width 54mm

材質 Materials スチール (Steal)

取付方法 Mounting method フランジベース (Flange base)

付属品 Accessories M10×75スピンドル(Spindle)1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

締圧力 HoldingCapacity 3.5kN (350kgf)

質量 Weight 1,025g

最大高 Max height 230mm

最大長 Max length 307mm

最大幅 Max width 68mm

材質 Materials スチール (Steal)

取付方法 Mounting method フランジベース (Flange base)

付属品 Accessories M12×75スピンドル(Spindle)1本
ナット(Nut) 2個
座金(Washer) 2枚

No.41A No.41C品番  41A 品番  41C

No.38B大/38B大-2S

No.38K大
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HANDLE MOVE：80°ARM MOVE：80° HANDLE MOVE：80°ARM MOVE：80° HANDLE MOVE：80°ARM MOVE：80°

HANDLE MOVE：85°ARM MOVE：80° HANDLE MOVE：83°ARM MOVE：86°

HANDLE MOVE：85°ARM MOVE：65° HANDLE MOVE：85°ARM MOVE：65°

HANDLE MOVE：50°ARM MOVE：71° HANDLE MOVE：70°ARM MOVE：90°


