
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねと
オリジナル減衰機構【はねんでHDR*２】をコンポジットした
先進のハイブリッドマウントです。

洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねと
オリジナル減衰機構【はねんでHDR*２】をコンポジットした
先進のハイブリッドマウントです。
*2はねんで：倉敷化工オリジナルの高減衰材料および商品群の総称です。
  HDR：ハイダンピングラバー

KSC-200 KSC-200L

●最適設計により、鉛直・水平の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。

●減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。

優れた防振性能

減衰性能が揺れを抑えます

性能測定例　ＫＳＣ－２００　4ユニット／搭載質量　800kg時振動伝達率

減衰時間波形

鉛直方向 5.8Hz 13.7dB 水平方向 4.6Hz 23.3dB
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