
ウルトラ治具®

カップリング

ウルトラ治具

型枠
六角ナット(W1/2)(市販品)

下穴φ13mm

マスキング用テープ

カップリングとウルトラ治具は、
防トロ性と固定を良くするため、
マスキング用テープ等で固定す
ることをお勧めします。
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　お問い合わ
　せください。

品　番 適　　用 φD φd L 入数 標準価格

PA-UC16 カップリング16 CDベンドカップリング16 48 20 42 10 590
PA-UC22 カップリング22 CDベンドカップリング22 48 26.2 48.5 10 690
PA-UC28 カップリング28 ― 58.2 32.2 57.5 10 1,160

●カップリングなどを型枠に固定するのに使用します。

半割れカップリング 
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CD管・PF管

■PF管用
色 品　番 適合管 φD B L 入数 最小入数 標準価格
ベ
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MFSC-16H PF単層波付管16 29.3 36.7 65.2 100 10 78
MFSC-22H PF単層波付管22 36.8 44.8 83.2 100 10 88

■CD管用
品　番 適合管 φD B L 入数 最小入数 標準価格

CDC-16H CD単層波付管16 27.3 34.7 60.4 100 10 78
CDC-22H CD単層波付管22 34 41 76 100 10 88
CDC-28H CD単層波付管28 40.3 48.3 91.6 50 10 117

●CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
●通線後の管の破損箇所への補修用としても使用できます。
●カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。

※ケーブル工事にご使用ください。

CD管用

PF管用

コネクタ （管受けキャップ付）  （コネクタ）

(ご注意)
呼び線はこちら側から
入れてください。

CD管の出寸法は
25～35㎜

CD管

コネクタ

PC板PC板

PC板PC板
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品　番 適合管 入数 標準価格

CDK-22BG-KU CD単層波付管22 100 455

●PC板の管の接続部に使用します。
●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK！

JIS C8412
（コネクタ）

Gタイプ

※ケーブル工事にご使用ください。
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PC用部材


