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 コードNo. サイズ 入数

■SUS304

6.5

14

2.0

4-4φ

■木材用の吊ボルトです。

単位（m/m）

 110 3/8 500

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

■SUS304

■木材から吊ボルトを接続する為の吊金具です。
 001 3/8 300

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

 001 3/8 × 120 500

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

 010 3/8 50

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

 011 3/8 300

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

■ユニクロ、有色クロメート品の2タイプございます。
 011 3/8 － 

 コードNo. サイズ 入数

単位（m/m）

■1/2の寸法は異なります。

ネジ込T足N-080403

ステンネジ込T足N-080403

ナット付吊足N-080402

ステンナット付吊足N-080402

つぶし羽子板N-080401

固定タンバックル（外ネジ） N-010501

固定タンバックル（内ネジ） N-010501

■SUS304

■ SUS304

■（　）寸法は1/2サイズです。

 325 3/8 1.5 × 25 3/8 M 8 × 25 6 × 43× 20 170 150
 432 1/2 2.5 × 32 1/2 M10 × 35 8 × 54× 28.5 185 100

 コードNo. サイズ t×B d 締付ボルトナット ø×L×W H 入数（１袋×数）

 325 3/8 1.6 × 25 3/8 M 8 × 25 6.5 × 50 × 23 215 150
 432 1/2 2.3 × 32 1/2 M10 × 35 8.3 × 56 × 29 243 100

 コードNo. サイズ t×B d 締付ボルトナット ø×L×W H 入数（１袋×数）

 325 M10 1.6 × 25 M10 M 8 × 25 6.5 × 50 × 23 215 150
 432 M12 2.3 × 32 M12 M10 × 35 8.3 × 56 × 29 243 100 

 コードNo. サイズ t×B d 締付ボルトナット ø×L×W H 入数（１袋×数）

 325 M10 1.5 × 25 M10 M 8 × 25 6 × 43× 20 170 150
 432 M12 2.5 × 32 M12 M10 × 35 8 × 54× 28.5 185 100 

 コードNo. サイズ t×B d 締付ボルトナット ø×L×W H 入数（１袋×数）
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単位（m/m）

 010 3/8 100 300 
 012 1/2 190 150

 コードNo. d 許容荷重（kgf） 入数

■高さ調整（約120mm）が可能なタンバックルです。
■ 高所作業での高さ調整をはじめ、吊ボルトの寸法取りなど従来では大変な作業が
効率的に行えます。

　 これにより工程の簡略化、工事時間の短縮、労力の削減が可能となります。
■有色クロメート

単位（m/m）

■蒸気配管で生じる管の伸縮に最適な吊バンド用タンバックルです。 
■三連クサリのあそびで、管の伸縮を吸収します。
■配管径に応じた基準吊ボルト径以上のサイズをご使用ください。基準吊ボルト径は、P279を
参照してください。 

特長・用途

三連タンバックル（W）N-010503

三連タンバックル（M）N-010512 

ステン三連タンバックル（W）N-010510

ステン三連タンバックル（M）N-010511

カンタ君（L型タンバックル）N-010520 

25廻り止めパッキン付蝶ナットマジックシート 袋入り 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき




