
L ライトキャビネット

取 付 基 板 木製基板（12mm）

塗 装 色 ペールホワイト塗装（10YR8.5/0.5）日塗工F19-85A

材 質 鉄
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軽量化による省資源・省施工を実現した環境にやさしい
キャビネット！
●  強度と構造の最適設計により、従来比50％の軽量化を実現しています。
●  逆扉対応が現場にて容易に可能です。
●  ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。
●  広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。
●  省資源化、RoHS指令対応、鉛フリー塗装、低ホルムアルデヒド木製基
板（F☆☆☆☆）の採用等、自然環境に配慮したキャビネットです。

●  背面四隅に壁面取付穴（φ9）をあらかじめ設けてありますので現場での
取付穴加工が不要です。

160mm

100mm

L10-225PW
L10-33PW 〃 〃 〃

L10-34PW 〃 〃 〃 〃 〃

L10-43PW 〃 〃 〃
L10-44PW 〃 〃 〃 〃 〃

L16-33PW
L16-34PW 〃 〃 〃 〃 〃

L16-43PW 〃 〃 〃
L16-44PW 〃 〃 〃 〃 〃

L16-45PW 〃 〃 〃 〃 〃


