
LFG オイレス LF ガイド
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適用する内径、長さからParts No.を選んでください。
（例）内径20mm、長さ42mmの場合

Parts No.でご指示ください。

ハウジング
軸受

ダストシール

アルミ　防錆表面処理
ドライメットLF

NBR

①
②
③

材　　質部品名称

LFG  20 - 42

●オイレスLFガイドの相手軸公差はg6～e7を
　ご使用ください。

※水中、水の飛散、多湿等の環境下では、ご使用いただけません。
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