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スプールストッパ 【スプールリテーナ】　STS-C

HRC30～35

S45C

スリーブ肉厚タイプです。スリーブのみの販売です。

材質
硬度

 黒染表面処理
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ds L
13 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130
16 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140

ストリッパボルト スリーブタイプ A形　STS-A

ds L
18 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
25 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

ストリッパボルト スリーブタイプ B形　STS-B

ds L
13 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120
16 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150
20 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160
25 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160
32 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160

スプールストッパ 【スプールリテーナ】　STS-C


