
ロータリアクチュエータ/サイズ10,15,20,30

型式表示方法

ベーン形10-
21-CRB1series

10 リリーフタイプ
クリーンシリーズ

無記号
オートスイッチ

スイッチユニットなし
D スイッチユニット付

B

取付支持金具
基本形

F フランジ形

有接点
オートスイッチ

無接点
サイズ10.15

90
S99
T99

有接点

無接点
サイズ20.30

R73
S79
T79

 10 - C   D   R  B  1   F    W   10 - 180    S  - 90   L

 21 - C   D   R  B  1   F    W   10 - 180    S  - 90   L

10

サイズ

15

20

30

無記号
リード線長さ

グロメット／リード線0.5m付
L
※C
※CL
※CN

グロメット／リード線3m付
コネクタ／リード線0.5m付
コネクタ／リード線3m付
コネクタ／リード線なし

※コネクタタイプはR73, T79のみに適用

21 リリーフタイプ
銅・フッ素・シリコン系不可＋低発塵

適用
揺動角度

シングル
ベーン

ダブル
ベーン

記号 揺動角度
90 90°

180°
270°
90°
100°

180
270
90
100

※サイズ10にダブルベーンはありません。

S

ベーン形式
シングルベーン

D ダブルベーン

893


