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お客様相談窓口 70120-70-7215 http://www.satoparts.co.jp/

材質 ポリカーボネート（UL94V-2）
本体色 透明
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使用例 

装着状態 Ｆ-２００-N本体 カバー（Ｆ-２００-Ｃ） 
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F-200-C

■寸法図

■仕様

F-200-Cご注文例s

F-200-C発注型番s
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φ1.5孔 
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プリント基板用取付孔例 

定格 250V-10A
絶縁抵抗 DC500V,100MΩ以上／耐電圧　AC2000V（1分間）
取得規格 UL規格･C-UL規格
極数（P） 1
主絶縁材 フェノール（UL94V-0）
端子金具 PC端子
本体色 黒

F-200-N

■寸法図

■仕様

F-200-Nご注文例s

F-200-N発注型番s

y
E101405

RoHS
対応 横型 RoHS

対応

適合ヒューズ管サイズ
φ6.4×30mm
φ6.35×30mm

φ6.35×31.8mm

※商品をご選定の際は、必要とされる規格、定格をご注意のうえ、ヒューズホルダー
の取扱い注意事項（290P、291P）、ヒューズ管の取扱い注意事項（334P）を
ご参照ください。

日本製 日本製

カバー


