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 呼び形番  ストローク 

 ねじ軸長さ   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 2010-2.5RRG0+499LC5Y 
 300  389  414  499 

  
 BNK 2010-2.5RRG2+499LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+599LC5Y 

 400  489  514  599 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+599LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+699LC5Y 

 500  589  614  699 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+699LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+799LC5Y 

 600  689  714  799 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+799LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+899LC5Y 

 700  789  814  899 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+899LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+999LC5Y 

 800  889  914  999 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+999LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+1099LC5Y 

 900  989  1014  1099 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+1099LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+1199LC5Y 

 1000  1089  1114  1199 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+1199LC7Y   
 BNK 2010-2.5RRG0+1299LC5Y 

 1100  1189  1214  1299 
  

 BNK 2010-2.5RRG2+1299LC7Y   
注）     C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。
使用されない側の油穴は埋め栓をしてご使用ください。 
    


