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粒度 Grit #100

品番 NO. CU3805 CU3810 CU4505 CU4510
Price ¥（1枚単価） 500 460 590
入数 Pack 10枚
MAX min-1 8,000 6,000
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φ3

MRC-5 MRC-23

M1.7

φ2.34

粒度 Grit #150 #100

品番 NO. CU2225 CU2205 CU2505 CU2510 CU3205 CU3210
Price ¥（1枚単価） 590 460 530 460
入数 Pack 10枚
MAX min-1 15,000 13,000 8,000

●炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
●マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
※マンドレールのネジを締め過ぎると、砥石が割れる恐れがありますので、
　ご注意ください。

中心穴はφ1.8と
なります（共通）

※マンドレール別売り

※マンドレール別売り

中心穴はφ1.8と
なります（共通）

サイズ
Size(mm)

品番
NO.

入数
Pack

Price ¥
（1本単価）

3 MRC-5
1本 700

2.34 MRC-23

CUTTING WHETSTONE

カッティング砥石

MANDRELS

マンドレール


